ROTAMETRI A LETTURA DIRETTA

DA PANNELLO.

Serie FLD1000/
FLD2000

AYEAR -
WARRANTY m

v~ Struttura rigida
e compatta.

1 Scale doppie, ruotabili,
a lettura diretta per aria
ed acqua.

1 Le gradazioni riportano
i sistemi metrico ed
imperiale.

1 Montaggio in linea
verticale o a pannello.

Questi robusti misuratori di portata

in PTFE incorporano la tradizionale
tecnologia in vetro di precisione ad
area variabile e offrono soluzioni
accurate ed economiche misurazione
di flusso.

I modelli FLD1000/FLD2000 sono
progettati con doppie scale di

gradazione ruotabili per aria e acqua,

a lettura diretta, che mostrano
indicazioni in SCFM e SLPM (aria),
oltre a GPM e LPM (acqua).

| misuratori di portata sono testati
individualmente su un rivelatore di
perdite a spettrometro di massa

e certificati con classificazione di
integrita alle perdite paria 1 x 107
SCCS di elio o migliore.

Dimensioni: mm (in)

In linea verticale in PTFE
Serie FLD1200.
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In linea verticale
Serie FLD1000/FLD1100.
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FLD2201,

mostrato piu
piccolo delle

dimensioni
reali.

Montaggio a pannello Serie FLD2000/FLD2100.
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Schermature del tubo: in policarbonato.
Tubi di flusso: in vetro borosilicato con
formatura di precisione e pareti spesse.
Galleggianti: in PTFE per PTFES3, in Al
316 per unita in Al 316 e ottone.

Parti a contatto: in PTFE, ottone o Al 316.
Tenute: in PTFE; FKM per unita in Al

Collegamenti: % NPT femmina in linea
0 orizzontale posteriore.

Scale: ruotabili, a lettura diretta per aria
(SCFM-SLPM) e acqua (GPM-LPM).

La lunghezza nominale della scala € di

127 mm (5").

Integrita alla perdita: testata e certificata

SPECIFICHE TECNICHE.
Precisione: +5% del fondo scala.
Temperatura massima:

65 °C (150 °F) o0 121 °C (250 °F)
per unita in Al 316 o in ottone.
Pressione massima:

10,3 bar (150 psig) a 93 °C (200 °F).

individualmente contro le perdite.

316 e ottone.

Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/fld1000_fld2000 per prezzi e dettagli.

In linea verticale

Flusso massimo

Acciaio inox con valvola Acciaio inox senza valvola Aria Acqua
Codice prodotto Codice prodotto SCFM SLPM GPM LPM
FLD1001 FLD1001-NV 5 140 1,2 4
FLD1002 FLD1002-NV 10 280 2 8
FLD1003 FLD1003-NV 15 425 3 11,5
FLD1004 FLD1004-NV 20 575 4 15
FLD1005 FLD1005-NV 30 900 5 20
Ottone con valvola Ottone senza valvola

FLD1101 FLD1101-NV 5 140 1,2 4
FLD1102 FLD1102-NV 10 280 2 8
FLD1103 FLD1103-NV 15 425 3 11,5
FLD1104 FLD1104-NV 20 575 4 15
FLD1105 FLD1105-NV 30 900 5 20
PTFE con valvola PTFE senza valvola

FLD1201 FLD1201-NV 3,5 100 0,8 3
FLD1202 FLD1202-NV 7 200 1,5 5,75
FLD1203 FLD1203-NV 10,5 300 2,2 8,25
FLD1204 FLD1204-NV 14 400 2,9 11
FLD1205 FLD1205-NV 17,5 500 3,5 13,25
FLD1206 FLD1206-NV 22 625 41 16
Montaggio a pannello

Aria Acqua

Acciaio inox con valvola Acciaio inox senza valvola SCFM SLPM GPM LPM
FLD2001 FLD2001-NV 5 140 1,2 4
FLD2002 FLD2002-NV 10 280 2 8
FLD2003 FLD2003-NV 15 425 3 11,5
FLD2004 FLD2004-NV 20 575 4 15
FLD2005 FLD2005-NV 30 900 5 20
Ottone con valvola Ottone senza valvola

FLD2101 FLD2101-NV 5 140 1,2 4
FLD2102 FLD2102-NV 10 280 2 8
FLD2103 FLD2103-NV 15 425 3 11,5
FLD2104 FLD2104-NV 20 575 4 15
FLD2105 FLD2105-NV 30 900 5 20
PTFE con valvola PTFE senza valvola

FLD2201 FLD2201-NV 3,5 100 0,8 3
FLD2202 FLD2202-NV 7 200 1,5 5,75
FLD2203 FLD2203-NV 10,5 300 2,2 8,25
FLD2204 FLD2204-NV 14 400 2,9 11
FLD2205 FLD2205-NV 17,5 500 3,5 13,25
FLD2206 FLD2206-NV 22 625 4,1 16

Viene fornito con il manuale utente.

Per pulizia dell’'ossigeno aggiungere “-02CLEAN” al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
Calibrazione con tracciabilita NIST non disponibile.

Esempi di ordini: FLD2101, misuratore di portata in ottone a lettura diretta con valvola.
FL1101, misuratore di portata in linea verticale in oftone a lettura diretta con valvola.
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