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Modello N. 88402

Sonde magnetizzate, adatte per una 
pressione di contatto a lungo termine. 
Richiede 10 secondi di tempo per 
raggiungere la temperatura sulla 
superficie totale. Il modello N. 88401 
utilizza un cavo conduttore isolato ed è 
testato per una temperatura superficiale 
massima di 250 °C (480 °F). Il modello N. 
88402 utilizza un cavo conduttore isolato 
“GG” in fibra di vetro ed è testato per una 
temperatura superficiale massima di  
400 °C (752 °F). Entrambi i sensori sono 
forniti con un connettore SMPW e con un 
adattatore TAS.

Modello N. 88401

 Per ordinare visitare il sito it.omega.com/88401_88402 per prezzi e dettagli
 Codice prodotto  Descrizione
 88401K Termocoppia magnetica K, temperatura massima 250 °C (480°F)
 88401E Termocoppia magnetica E, temperatura massima 250 °C (480°F)
 88402K Termocoppia magnetica K, temperatura massima 400 °C (752 °F)
 88402E Termocoppia magnetica E, temperatura massima 400 °C (752 °F)

 Codice prodotto Descrizione
 88401K-RE Elemento K sostitutivo o 88401K
 88401E-RE Elemento E sostitutivo o 88401E

Accessori

Completo di adattatore transizionale da pin piatto maschio a pin rotondo maschio, TAS.
Le sonde modello N. 88401 sono dotate di un elemento sostituibile. A causa del design del 
modello n. 88402, l’elemento non è sostituibile.
Esempio di ordine: 88401K, termocoppia magnetica K.

Modello N. 88401, 
mostrato in 
dimensioni più 
grandi di quelle 
reali.

Modello N. 
88402, mostrato 
in dimensioni 
più grandi di 
quelle reali.

Modello  
N. 88402,  
mostrato in 
grandezza naturale.

Modello 
N. 88401, 
mostrato in 
grandezza 
naturale.

Tipi di termocoppia:
   : CHROMEGA®-ALOMEGA®

   : CHROMEGA®-Costantana

Dimensioni: mm (pollici), mostrato in grandezza naturale.


